
EA441VA-1～-104　銅板

●　材　質　・・・　C1100（タフピッチ銅）

●　電気、熱伝導展延性に優れています

●　溶接性、耐食性、耐候性が良いです

●　用　途　・・・　電気機械に

重量

長さ 幅 厚み (kg)

150 100 0.5 0.06

300 100 0.5 0.13

300 200 0.5 0.26

450 300 0.5 0.57

150 100 1 0.13

300 100 1 0.26

300 200 1 0.6

300 300 1 0.81

600 300 1 1.61

450 300 1 1.2

300 300 2 1.61

600 300 2 3.22

300 300 3 2.42

600 300 3 4.83

300 200 5 2.69

300 300 5 4.03

600 200 5 5.37

600 300 5 8.05

300 200 6 3.22

300 300 6 4.83

600 200 6 6.44

600 300 6 9.66

300 200 8 4.30

300 300 8 6.44

600 200 8 8.59

600 300 8 12.88

300 200 10 5.37

600 200 10 10.73

600 300 10 16.10
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注意！
・取扱の際には保護眼鏡や保護手袋を使用してください。

・中の金属板は張っており、端は鋭利になっておりますので、
紙筒を外す際には充分注意した上で取り扱ってください。


