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(スチール製ホースクランプ)

《仕様》
・材質…スチール
　スチール部のメッキ仕様
　バンド部：アルジンクメッキ
　スクリュ－：電気亜鉛メッキ+三価クロメート処理
　ハウジング（スチール）：水溶性塗料

・耐食性…クラスＳ20に該当
　（ISOのテストで赤錆が200時間程発生なし）

・バンド厚…1.0mm

適合ホース径(mm) バンド幅(mm) 入数(個)
EA463HF-200 175～205 12 1
EA463HF-230 200～231 12 1
EA463HF-250 226～256 12 1
EA463HF-280 251～282 12 1
EA463HF-300 277～307 12 1
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スクリュー部拡大


