
Ver.1.1

Ａ Ｂ Ｃ Ｈ
ＥＡ４６８Ｋ－５ 28 36 23 12
ＥＡ４６８Ｋ－６ 32 40 28 13
ＥＡ４６８Ｋ－７ 44 54 39 13
（チェーン付ゴム栓） （単位mm)

○ バス用ゴム栓鎖付
○ 材質  NBR , SUS304 
○ 耐熱温度  ８０℃
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