
【　品　番　】
EA469DJ-2～-10、DK-2～-20、DL-2～-20、　
EA469DM-2～-20、DN-2～-20、DP-2～-20、
EA469DR-2～-20、DS-2～-20

【　品　名　】
両ねじニップル

●　材　質　　…　スチール
●最高使用圧力…　1MPa ねじサイズ 全長 重量
●色…シルバー (PT) (mm) (g）

EA469DN-2 1/4" 90
ねじサイズ 全長 重量 EA469DN-3 3/8" 118
(PT) (mm) (g） EA469DN-4 1/2" 162

EA469DJ-2 1/4" 25 EA469DN-6 3/4" 230
EA469DJ-3 3/8" 33 EA469DN-10 1" 330
EA469DJ-4 1/2" 51 EA469DN-12 1・1/4" 454
EA469DJ-6 3/4" 62 EA469DN-14 1・1/2" 523
EA469DJ-10 1" 87 EA469DN-20 2" 701
EA469DK-2 1/4" 41 EA469DP-2 1/4" 122
EA469DK-3 3/8" 54 EA469DP-3 3/8" 160
EA469DK-4 1/2" 83 EA469DP-4 1/2" 247
EA469DK-6 3/4" 104 EA469DP-6 3/4" 314
EA469DK-10 1" 147 EA469DP-10 1" 451
EA469DK-12 1・1/4" 201 EA469DP-12 1・1/4" 623
EA469DK-14 1・1/2" 231 EA469DP-14 1・1/2" 717
EA469DK-20 2" 302 EA469DP-20 2" 966
EA469DL-2 1/4" 57 EA469DR-2 1/4" 155
EA469DL-3 3/8" 75 EA469DR-3 3/8" 203
EA469DL-4 1/2" 116 EA469DR-4 1/2" 313
EA469DL-6 3/4" 146 EA469DR-6 3/4" 398
EA469DL-10 1" 208 EA469DR-10 1" 578
EA469DL-12 1・1/4" 285 EA469DR-12 1・1/4" 792
EA469DL-14 1・1/2" 328 EA469DR-14 1・1/2" 912
EA469DL-20 2" 435 EA469DR-20 2" 1,232
EA469DM-2 1/4" 74 EA469DS-2 1/4" 88
EA469DM-3 3/8" 96 EA469DS-3 3/8" 245
EA469DM-4 1/2" 149 EA469DS-4 1/2" 378
EA469DM-6 3/4" 188 EA469DS-6 3/4" 482
EA469DM-10 1" 269 EA469DS-10 1" 694
EA469DM-12 1・1/4" 370 EA469DS-12 1・1/4" 861
EA469DM-14 1・1/2" 425 EA469DS-14 1・1/2" 1,106
EA469DM-20 2" 568 EA469DS-20 2" 1,497
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