
ＥＡ４７０ＢＡ－４～－２０
（三方ボールバルブ）

○ 材質…ボディ：青銅製
　　　　　　ハンドル：SUS430（-4～12）
　　　　　　　　　　　　FCD400-15（-14、-20）
○ 最高圧力（水・油・ガス）
    常温            ２．０ＭＰa 
    １５０℃以下   ０．６２ＭＰa

○ サイズ
ねじサイズ(Rc) Ｌ Ｈ Ｄ

ＢＡ－４ 1／2” 70 52 130
ＢＡ－６ 3／4” 85 56 130

ＢＡ－１０ １” 100 63 150
ＢＡ－１２ １ 1/4” 115 68 150
ＢＡ－１４ １ 1/2” 130 94.5 230
ＢＡ－２０ ２” 150 102 230

（単位mm)

○ Ｔポート
 Ｔポートはフォーム１～フォーム２の切替が
 できます。（標準品）


