
ＥＡ４７１ＡＣ－１５～１００   ＴＳフランジ

特  長： ・EA471AC-15、EA471AC-20はリブなし、EA471AC-25～100はリブ付き

仕  様： 材  質…Ｕ－ＰＶＣ

使用温度…０～５０℃

サイズ： (単位：㎜) 呼び径 Ｄ１ ｄ1 ｄ2 Ｄ２ Ｄ３
テーパー

１／Ｔ Ｔ１ Ｔ２ Ｌ Ｈ ｅ ｎ

EA471AC-15 １５ １８ ２２．４０ ３１ ７０ ９５ １／３４ １４ １２ ３０ ３５ １５ ４

EA471AC-20 ２０ ２２ ２６．４５ ３５ ７５ １００ １／３４ １５ １４ ３５ ４０ １５ ４

EA471AC-25 ２５ ２５ ３２．５５ ４２．５ ９０ １２５ １／３４ １５ １４ ４０ ４６ １９ ４

EA471AC-30 ３０ ３０ ３８．６０ ４８．５ １００ １３５ １／３４ １６ １６ ４４ ５０．５ １９ ４

EA471AC-40 ４０ ４１ ４８．７０ ６０．５ １０５ １４０ １／３７ １６ １６ ５５ ６１．５ １９ ４

EA471AC-50 ５０ ５２ ６０．８０ ７３ １２０ １５５ １／３７ ２０ １６ ６３ ７１ １９ ４

EA471AC-65 ６５ ６７ ７６．６０ ９０ １４０ １７５ １／４８ ２２ １８ ６１ ７０ １９ ４

EA471AC-80 ８０ ７８ ８９．６０ １０５ １５０ １８５ １／４９ ２２ １８ ６４ ７３ １９ ８

EA471AC-100 １００ １００ １１４．７０ １３１ １７５ ２１０ １／５６ ２２ １８ ８４ ９３ １９ ８

Ｈ Ｌ 

●フランジ固定用のボルトサイズ 

  穴径… φ15→M12 

           φ19→Ｍ16を使用してください。 

 （表のeが穴径です。） 


	EA471AC-15-100

