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器具の取り付け

固定片固定位置

位置決めシートの使いかた

 A 排水管とアダプター
の組み合わせ
排水管

φ75VP なし

なし

φ75VU

φ75VU用

φ100VP

φ100VU用

φ100VU

アダプター

1.  便器中心線をけがいてください。
2.  塩ビ排水管の立ち上げ寸法は床仕上げ面と同一にしてください。
3.  排水ソケットの差し込み部外周(VU管用アダプター使用の場合にはアダ
  　プターの内・外周両面に接着剤を塗ってください)に塩ビ用接着剤を塗り、
 　 塩ビ排水管にいっぱいまで押し込みます。
  　その際、必ず排水ソケットの突起部を便器の中心線に合わせてください。
　  一度接着しますと手直しができませんのでご注意ください。
4.  排水ソケットに六角ボルトを立て、止め金具を通し、木ねじで床に固定し
 　 てください。
5.  排水ソケットにこの位置決めシートをあて、所定の位置に固定片固定位置
　  をけがいてください。 (下図「位置決めシートの使いかた」を参照ください)
　　※陶器品番を確認し、指定の固定位置をけがいてください。
　  位置決めシートを取り外し、固定片を木ねじで床に固定してください。
6.  便器排水口周辺のごみや水分を取り除き、排水ソケットに差し込み、便器
 　 後方部をナットで締め付けて固定します。
　  なお、ナットを強く締め過ぎて便器を割らないようご注意ください。
　  便器固定用皿木ねじを便器前面の取付穴から固定片にねじ込み便器を固定
 　 してください。
　  ※床へ木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴をあけると作業しやすくなります。

CS270・CS370・
CS475・CS670用
固定位置
(排水心より362mm)

C490用固定位置
(T53SP_V3)

(排水心より469mm)

CS280・CS680用
固定位置
(排水心より395mm)

CZ724B・C780・
C790・C970用
固定位置
(排水心より412mm)

便器中心線

固定片固定

ソケット固定

接着剤塗布面

VP管用

便器中心線

木ねじ

ワッシャー

固定片

固定片

皿木ねじ

便器前面

便器前面

位置決めシート

化粧キャップ
(便器付属)

※固定片の固定位置は位置決め
　シートを利用してください。

排水ソケット

化粧キャップ
ナット
ワッシャー

塩ビ排水管
(床仕上げ面と同一)

六角ボルト

止め金具

木ねじ

便器

アダプター
( A 表を見て
 選びます)

W:100mm×H:420mm

青い破線はカット線です。

実際には印刷されません。

位置決めシートの使いかた

この面を排水ソケットの
突起部にあててください


