
封印シールバンド

◆全面グリップタイプ×プラスチックインサート　（20枚入）

EA475ME-250・-350

グリップが全面についているので

どの方向からも差込可能

250mm

350mm

インサート部が三ツ爪で噛み、

強力に固定(厚み：11mm) 使用例

使用時は、切り取り部から１本ずつ

簡単に手で切り離せます。

50mm

28m

●タグ部サイズ･･･28×50×11(T)mm
（インサート部の突起含む）

●材質･･･ポリプロピレン

●危険物、重要書類、荷物類などの封緘用ツールとして

開発されたＰＰ製の封印バンドです。

●一度ロックされたバンドを外すと再使用ができず、また

１本ごとにシリアル№が入っているので、盗難、無断使用、
改ざん、異物混入などの防止に最適です。

※ひもの長さは先端から穴部分までの長さになります

ひもサイズ（mm)

直径×長さ 1本辺り 1ﾊﾟｯｸ辺り
EA475ME-250 緑 φ3.8×250 約3.5g 約74g
EA475ME-350 赤 φ3.8×350 約4.5g 約88g

品番 色
重量


