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GS4EH ST3EH

耐候性抜群のデルリン＊素材を使用

強度、耐摩耗性、柔軟性に優れる

Dura-Ty™スーパーリールバンド

結束工具

部品番号
ストラップサイズ ヘッドサイズ ループ引張強度

N（kg） 推奨工具
長さ（m） 幅（mm） A（mm） B（mm） C（mm）

部品番号 明細 梱包数（台）

リールストラップ DTREH-LR0 15.2 12.7 ― ― ― 1,112（113.5） GS4EH、ST3EH
ヘッド DTHEH-Q0 ― ― 20.6 18.2 12.4 ― ―

リールストラップ DTRH-LR0 15.2 8.4 ― ― ― 890（90.8） GS4EH、ST3EH
ヘッド DTHH-Q0 ― ― 20.9 14.1 10.0 ― ―

GS4EH
・引き金を引くとあらかじめ設定した強度で締め付けてカット
・握り部分の識別用の色は青
・重量：454g

1

ST3EH
・カット時の締め付け強度は手動で決定
・握り部分の識別用の色は青
・重量：255g

1

標準タイプ　※定尺タイプもあります。詳細はお問い合わせください。

スリムタイプ

＊デルリンは、DuPont社の登録商標です。
＊方形ダクトやケーブルラックに結束する場合は、締め過ぎにご注意ください。過度の締め付けはストラップ部分の破断原因となる可能性があります。

※お手持ちのニッパなどの工具でも切断できますが、こちらの工具のご使用により効率的な作業ができます。
※破断が発生する可能性があるので、締付け過ぎに注意してください。

ヘッドサイズ

結束した後でも取り外し、再使用可能

材質： ナイロン66（ナチュラル） 
耐候性ナイロン66（黒）

配線の増設時の仮止め用として使用可能

Pan-Ty™仮止めタイプ（取り外し可能タイプ）ナイロン結束バンド

部品番号
長さ

（mm）
幅

（mm）
最大
束線径
（∅ｍｍ）

ループ引張強度N
（kg）ナイロン66 耐候性ナイロン66

100本入 1,000本入 100本入 1,000本入 

速くて確実な結束で、
作業効率の向上とトータルコストの低減が可能

面一カットで電線や作業者を傷つけない

結束バンド切断時のメカニズムを改良し、
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化

引き金を引くと、あらかじめ設定した強度で
締め付けてカット

結束工具

部品番号 明細 梱包数（台）

GTS-E

・PLT80～300、PLT370Sの結束バンドに使用
・人間工学に基づいた設計で、結束作業を安全かつ迅速に実施
・握り部分の識別用の色は黒
・交換用の替刃キット（KGTSBLD）
・重量：294g

1

GTH-E

・S、LH、H幅、及びPLT200 ～PLT450の結束バンドの結束に使用します。
・強い締め付け力が必要な場合に適しています。
・握り部分の識別用の色は赤です。
・交換用の替え刃キット（KGTH-EBLD）
・重量：337g

1

GTS-E GTH-E

9013
テキスト ボックス
(EA475PC-2)

9013
テキスト ボックス
(EA463GB-1)

9013
テキスト ボックス
(EA463GB-2)

9013
テキスト ボックス
(EA463GB-11)

9013
テキスト ボックス
(EA463GB-12)




