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ＥＡ５００ＡＡ－８０～－５２０
（ユニバーサル２本爪プーラー）

○ 頑丈なプーラー。
○ プーリーやｷﾞｱーﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを、強力に傷めること無く
   引抜く機能を持っています。
○ ショルダ－部は湾曲を防ぐためにリブを備え、高剛性です。
○ アーム先爪の面は広くしてあります。
○ 外抜き、内抜き両用に使えます。

             最大径 ﾎﾞﾙﾄ
外抜き 内抜き ｱｰﾑ長さ 重量 対辺 耐荷重

ＡＡ－８０ 15-90mm 70-140mm 100mm 1.3kg 17mm 4.5t
ＡＡ－１２０ 20-120mm 70-180mm 100mm 1.4kg 17mm 4.5t
ＡＡ－１６０ 25-160mm 100-220mm 150mm 3.0kg 22mm 6t
ＡＡ－２００ 25-200mm 100-260mm 150mm 3.2kg 22mm 6t
ＡＡ－２５０ 50-250mm 180-340mm 200mm 7.1kg 27mm 8.5t
ＡＡ－３５０ 50-350mm 180-440mm 200mm 7.5kg 27mm 8.5t
ＡＡ－５２０ 100-520mm 200-590mm 200mm 14kg 36mm 12t

○ 先端サイズ

（単位mm）

外抜き 内抜き

爪

アーム

ｼｮﾙﾀﾞｰ

ｾﾝﾀｰﾎﾞﾙﾄ

アーム長さ

Ｋ Ａ Ｊ Ｏ Ｈ

-80 ３ ８ ２０ １３ ３１

-120 ３ ８ ２０ １３ ３１

-160 ４ ９ ２４ １８ ４０

-200 ４ ９ ２４ １８ ４０

-250 ５ ２０ ３５ ３０ ６７

-350 ５ ２０ ３５ ３０ ６７

-520 ５ ２８ ３５ ３０ ６７
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プーラーの基本的使用方法

 ① 対象物の引き抜く長さを確認してください｡また内抜きするか外抜きするかでアームを付け替えてください。

 ② 六角のヘッドを手で反時計方向に回してセンターシャフトを上げておきます。

 ③ フック（2ヶ所）を対象物に均等に力がかかるようにかけてください。

 ④ センターシャフトを軸に当てますが、ある程度までは手で時計方向にセンターシャフトを締め込みます。
 ⑤ センターシャフトが軸の中心に当っている事を確認して、スパナ等でハンドル締め込んで行きます。
 ⑧ 傾いていたりするとうまく引きぬけませんので、引っかかった時は一旦作業を中止して、抜けない原因を確認してください。

外抜き

内抜き


