
能力 ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ径 重量 全長
ＥＡ５００ＤＡ－１ＥＡ５００ＤＡ－１ＥＡ５００ＤＡ－１ＥＡ５００ＤＡ－１ 100～250mm 110-180mm 3.1kg 250mm
ＥＡ５００ＤＡ－２ＥＡ５００ＤＡ－２ＥＡ５００ＤＡ－２ＥＡ５００ＤＡ－２ 200～400mm 110-180mm 3.3kg 400mm
（コイルスプリングコンプレッサー）

○  鉄製
○  この工具は、ＶＷ、アウディ、ニッサン、ルノー、ボルボ、
    トヨタ、マツダ等の各車に使用できます。
   ２４mmのﾅｯﾄが付いており、ラチェットハンドル等で締付ける
   ことも緩めることもできショックアブソーバー、スプリングの取付、
   取外しが可能です。
○ 耐荷重  max 2.5t
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○ 使用方法
  １．コネクトプレートをスプリングの径に合せます。
    プレートの穴にﾛｯｸﾎﾞﾙﾄを差し込みﾋﾟﾝで固定してください。
  ２．コイルスプリングに3本の爪を引っかけて支持します。
  ３．コイルスプリングコンプレッサーの周りに防護シート等を
     かけます。
  ４．通常のレンチもしくはラチェットレンチ等を用いてナットを
     回してスプリングを縮めます。
  ＊ ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁでの締付けはしないでください。
  ＊スプリングの圧縮は非常に危険を伴いますので充分注意してください。

（作業例）


