
EA508SH-31～43　　　ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｰﾂﾄﾚｰ

品番 サイズ    外寸 重量(g)

ＥＡ５０８ＳＨ－３１ １９７Ｘ１３８Ｘ１９（Ｈ）mm 150

ＥＡ５０８ＳＨ－３２ ２１６Ｘ１５３Ｘ１９（Ｈ）mm 178

ＥＡ５０８ＳＨ－３３ ２５７Ｘ１７８Ｘ１９（Ｈ）mm 241

ＥＡ５０８ＳＨ－３４ ２８４Ｘ２０２Ｘ１９（Ｈ）mm 312

ＥＡ５０８ＳＨ－３５ ３４８Ｘ２５０Ｘ２１（Ｈ）mm 449

ＥＡ５０８ＳＨ－３６ ３８４Ｘ２８５Ｘ２３（Ｈ）mm 696

ＥＡ５０８ＳＨ－３７ ４１５Ｘ３０６Ｘ２３（Ｈ）mm 870

ＥＡ５０８ＳＨ－３８ ４３７Ｘ３２４Ｘ２３（Ｈ）mm 992

ＥＡ５０８ＳＨ－３９ ４６２Ｘ３４４Ｘ２３（Ｈ）mm 1080

ＥＡ５０８ＳＨ－４０ ４８６Ｘ３６４Ｘ２３（Ｈ）mm 1170

ＥＡ５０８ＳＨ－４１ ５１１Ｘ３８０Ｘ２３（Ｈ）mm 1300

ＥＡ５０８ＳＨ－４２ ５３８Ｘ３９９Ｘ２３（Ｈ）mm 1400

ＥＡ５０８ＳＨ－４３ ５６２Ｘ４１５Ｘ２３（Ｈ）mm 1550

（ステンレス製パーツトレー）

○ 材質  ステンレス18-0(SUS430)
○ 酸・アルカリの強いものは入れないでください。穴が空きます。

  肉厚 約0.7mm
  縁巻

縁幅 約6mm


