
打ち込み用スリーブφ25mmＸ120mm 

リングスリーブ（９個） 

取付用ボルトＭ12・ワッシャー内径φ8.2・外径φ18mm 

●リングサイズ…外径：39.8mm(1.565”) ・44.5mm(1.750”) ・49.9mm(1.965”) ・59.1mm(2.325”) ・62.7mm(2.470”) 

               64.9mm(2.555”) ・71.9mm(2.830”) ・76.1mm(2.995”) ・80.9mm(3.185”) 

           内径：14.1mm 

●リング9個、打ち込み用スリーブ1本のセットです。 ベアリングレース、シールの挿入も簡単に行えます。 

●均等に打ち込みの力がかかるようにテーパー形状になっています。 

●材質…アルミニウム、ハードポリエチレンケース 

●ケースサイズ…330(Ｗ)x210(Ｄ)x90(Ｈ)mm  

●総重量…1.8kg 
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