
ＥＡ５１１－１
（フランジセパレーターセット）

○ パイプ径  80～250mm
○ 1個重量  2.6kg
○ ボルト穴適合爪ｻｲｽﾞ  M16～M24mm

○ 錆付いたり、ｶﾞｽｹｯﾄのこびりつきで
   外れにくいフランジを傷めず分離する
   ことができます。

○ 使用方法
     １．常に一対で使用します。
     ２．フランジ接合部のボルト2ヶ所（対面180°）を
        外します。
     ３．フランジの穴の中に本機のフックを差し込みます。
        工具がちょうど位置するようになるまで、調整ﾎﾞﾙﾄを
        締め込み、フランジ接合面に入れます。（図参照）
     ４．フランジ接合部のボルトを全て外します。
     ５．一様にフランジが離れる様に、本機2台の調整
        ﾎﾞﾙﾄを同時に締め込んでください。
     ６．フランジが離れたら本機の調整ﾎﾞﾙﾄを同時に緩めて
        フランジから外してください。
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