
EA５１４BE-３０
（フュエルインジェクションテスター）

○アメリカ車、日本車、ヨーロッパ車（一部除く）のガソリン車用
　（日本式、ベンディクスタイプ、シュレーダータイプバルブ等のフュエルインジェクションシステムに）

○インジェクション（電子制御燃料噴射方式）の燃料ポンプの圧力テスト

○計測レンジ　　0～100PSI ○ゲージ径　　69mm
　　　0～7bar ○ホース長　150mm、300mm

○プラスチックケース付き（260Ｘ120Ｘ45mm　総重量　600g)

（構成内容）

（使用組み立て例）

Ｆord用/GMなどアメリカ車用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

標準的Ｓｃｈｒａｄｅｒ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

Ｈonda用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
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