
軽量・コンパクトだけどパワフル。最大 60kg までの荷物を載せて
階段の昇り降りが可能。折り畳みも可能な電動階段台車ライト版。

軽量電動階段台車60

￥178,000(税込)
型番： ELECTRSL  JAN：4580060590216

軽量電動
階段台車
軽量電動
階段台車
軽量電動
階段台車60606060

軽量で小回りがきく
電動階段のぼれる台車

ライト版

軽量で小回りがきく
電動階段のぼれる台車

ライト版

軽量電動階段台車 60 用バッテリー (ELECTRBT)  ￥29,800 （税込）

最大積載量 kg60

台車重量 kg15

最大階段角度 度35

昇降速度約昇降速度約 段 /分30
※60kg の荷物を載せた場合
連続使用時間 分40



THANKO PRO

サイズ

最大積載量

荷台サイズ

高さ調整

最大階段角度

昇降速度

モーター / 出力

バッテリー

連続使用時間

充電時間

保証期間

480×930 ～ 1520×295(mm)　15kg

60kg

幅 480× 奥行き 340(mm)

伸縮：4 段階調節（最大 540mm 延長）

35 度

上昇時：30 段 / 分　下降時：30 段 / 分

24V 80W

24V 6400mAh

約 40 分（60kg の荷物を載せた場合）

約 3 時間

購入日より 12 ヶ月

台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段

の段差でも昇り降りすることを可能にします。

使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が接する

ように倒しながら進みます。

ハンドルは、4段階で伸縮することができるので、屈まず立って階段を昇り、安定し

た運搬をすることができます。

中型の手押し台車サイズ（耐荷重約300g の折りたたみ手押し台車）より小さいので、

小回りがきいてなおかつ階段も昇り降りできるので、マンションなどの細い階段でも

運搬することが可能です。

単位 :mm

手元のボタン 1 つで簡単操作

ボタンを離せばその場で停止します

540mm
延長可能

サンコー株式会社
〒 101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階
TEL 03-3526-4321　 FAX 03-3526-4322
E-mail: sales2@thanko.jp　http://www.thanko.co.jp
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