
最大開口 口の深さ 締付能力 全長 重量
廃番 ＥＡ５２６Ｓ－３１ 200mm 100mm 349kg 310mm 0.85kg
廃番 ＥＡ５２６Ｓ－３２ 300mm 140mm 410mm 1.85kg

ＥＡ５２６Ｓ－３３ 450mm 560mm
ＥＡ５２６Ｓ－３４ 600mm 710mm

マックスフレックス　クランプ

○鍛造鉄製
○表面は電解メッキ仕上げ。

2.25kg

品番

120mm
498kg

口深さ

最大開口

φ38.5㎜

レールサイズ 25Ｘ12㎜

ねじ有効80㎜

全長


