
ＥＡ５２６ＳＫ－２５～－１００
（ステンレス製シャコ万力）

  ○ 材質   ステンレス製
（本体：SUS329J  ネジ部：SUS304)

  ○ 塩水噴霧試験連続120時間以上なし

サイズ Ａ Ｂ Ｄ Ｈ Ｌ ｌ d1 ﾈｼﾞ太さ 重量（kg) 荷重（kg）
ＳＫ－２５ 25 31 17.5 20 45.5 74 77 15 8.8 0.15 600
ＳＫ－３８ 38 45 20 26 57 96.5 93 15 8.8 0.21 680
ＳＫ－５０ 50 52 26 33 70 113 115 22 10.8 0.32 1000
ＳＫ－７５ 75 78 34 46 95 157.5 148 21 13.7 0.77 1200

ＳＫ－１００ 100 106 47 60 120 201 190 28 15.7 1.46 1500
（単位mm）
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