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25 31 175 20 455 74 77 15 8.8 0.15 600
38 45 20 26 57 96.5 93 15 8.8 021 680
50 52 26 33 70 113 115 22 10.8 032 1000
75 78 34 46 95 1575 148 21 137 077 1200
100 106 47 60 120 201 190 28 15.7 1.46 1500
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