
ＥＡ５２６ＳT-2A～-12A
[安全色]シャコ万力

■ 材質…焼入鍛造鋼

EA526ST-2A 50 50 1500 0.64

EA526ST-3A 75 60 1500 0.87

EA526ST-4A 100 69 2800 1.59

EA526ST-6A 150 92 3100 2.46

EA526ST-8A 200 114 3100 3.59

EA526ST-10A 250 136 3600 5.27

EA526ST-12A 300 146 4200 6.41

(単位mm)
溶接カスが付きにくい様に銅メッキがほどこしています。

荷重（kg） 重量(kg)
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