
ＥＡ５２７ＢＳ－４２～６６   ブラインドリベット

材質…傘：アルミ、　軸：スチール

サイズ：

Ｄ(㎜) H(㎜) Ｌ(㎜) Ａ(㎜) 締付可能 引張強度 剪断強度 入り数

板厚Ｇ(㎜) (kg) (kg)

EA527BS－42 3.2 3.3～3.4 6.5 6.4 1.6～3.2 135 95 80

EA527BS－53 4.0 4.1～4.2 8.9 8.0 3.2～4.8 229 150 60

EA527BS－54 4.0 4.1～4.2 10.5 8.0 4.8～6.4 229 150 50

EA527BS－63 4.8 4.9～5.0 9.3 9.6 3.2～4.8 331 219 45

EA527BS－64 4.8 4.9～5.0 11.0 9.6 4.8～6.4 331 219 40

EA527BS－66 4.8 4.9～5.0 14.5 9.6 8.0～9.5 331 219 40


