
（リベット兼用ナットセッターキット） ＜セット内容＞
＜仕様＞リベット 　○リベット兼用ナットセッターツール
  ○ リベット使用径   ２．４mm・３．２mm・４．０mm・４．８mm 　○ブラインドリベット
＜仕様＞ナットセッター リベット径 板厚 入数
　○ブラインドナット　Ｍ３，Ｍ４，Ｍ５，Ｍ６（Ｍ３，Ｍ６はオプション） ３．２ｍｍ １．６～４．８ｍｍ １５本
＜仕様＞共通 ４ｍｍ １．６～４．８ｍｍ １５本
  ○ 全長  ２６５mm 　　リベット用ノーズピース　2.4、3.2、4.0、4.8mm用各１個
  ○ セット重量　１０００g　本体　600g

　○ブラインドナット
　　Ｍ４ｘ２５　１０本、Ｍ５ｘ２５　１０本
　　　ナットピース　M4・M5用各１本
　　　マンドレル　M4・M5用各１本

　○ノーズピース交換用六角レンチ

※ナットピースM3・M6は
　 それぞれM4・M5と形状が
　 異なりますが、適合します。

　○ケース（２９５ｘ１３０ｘ５０）mm１３５mm
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付属ノーズピース4個（リベット用）
付属六角レンチ

付属マンドレル

付属ナットピース

本体（リベッター兼ナットセッター）

交換用・オプション部品（EA527NL・NL-10）用
品番 部品 適用サイズ

EA527NL-13 Ｍ3
EA527NL-14 Ｍ4
EA527NL-15 Ｍ5
EA527NL-16 Ｍ6
EA527NL-23 Ｍ3
EA527NL-24 Ｍ4
EA527NL-25 Ｍ5
EA527NL-26 Ｍ6

マンドレル

ナットピース

(廃番)

(廃番)








