
ロングノーズプライヤー

品番 先端 重量
EA532AB-21 ストレート 345g
EA532AB-22 ベント 350g

●全長…300mm
●口開き2段階調節
●仕上げ…ニッケルクロムメッキ
●ワイヤーカッター付

口開き2段階調節、
最大開口25mm位まで

先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、用途が格段に広がります。
（AB-22は先曲り形状のため狭い場所などの作業に最適です）

針金や釘などが切れるワイヤーカッター。
軟線でφ3.2mm位まで)ピアノ線や撚り線、
あまりに細い線は切れません。

ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンド
ル形状でねじれやしなりに強くガッチリとつかめ
ます。

本体はJIS規格品のクロームバナジウム鋼を使用。
完全無酸化焼き入れで耐久性抜群。

AB-21(ストレート)

AB-22（ベント約45°）

用途 適合度
整備

(自動車・バイク・農機具・機械等)
☆☆☆☆☆

家庭用メンテナンス ☆☆☆
各種ホビー用 ☆☆

アウトドア・携帯用 ☆


