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品 番

明 工 社株式会社

単位

品 名尺 度 三角法
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コンセント部蓋 色：グレー

摘 要処 理材 質部 品 名部 番 個 数

蓋

器 台 ユリア樹脂

ユリア樹脂

ユリア樹脂

２Ｐ＋Ｅ.２０Ａ.１２５Ｖ.

ＶＶＦ３心 φ１.６,φ２.０

ストリップ長：

適用電線
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取付穴寸法

電線外し釦 ２ 色:透明ポリカーボネート樹脂

亜鉛めっき･クロメート処理 φ２ｘ１６炭素鋼線LH-Pタイトねじ

接地側極(Ｗ)〔白〕

電圧側極〔黒〕

接地極( )〔緑又は赤〕

結線確認窓

確認駒(黄色）

〇 結線完了

× 結線不完全

接続方法

結線完了表示が出ることを確認してください｡
ケーブルは３本同時に差し込み,結線確認窓全体に黄色の

極配置寸法

接地極

注)本製品はアクセスフロア内など、点検できる隠蔽場所にてご使用ください。
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色:青

取付穴

(白系) (白系)

電線被覆色確認窓

アクセスフロア用コンセントⅡ型
４コ口(結線完了表示付)２０１５年７月２１日
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