
EA538RA-110　自動車用ターミナルキット(Bタイプ)

 EA538RA-3

 2.5mm 絶縁スリーブ

 (ｵｽ/100個)

 　EA538K-2

 　0.5 - 2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)

【対応端子】　差込端子用(6.3mm幅)

【圧着範囲】　0.5～1.5、1.5～2.5m㎡

　　　　　　　ISOL：絶縁被覆部分の圧着用

　　　　　　　(AWG：20～16、16～14)

【簡易ワイヤーストリッパー】　0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡

　　　EA538RA-16

　　　0.50-2.00m㎡ Ｗソケット(100個)

　　　EA538RA-9

　　　0.50-2.00m㎡ 250差込形プラグ

　　　(100個)

　　　EA538RA-10

　　　0.50-2.00m㎡ 250差込形ソケット

　　　(100個)

EA538RA-22

 0.50-1.25m㎡/5mm

クワ形端子

(100個)

 EA538RA-21

 0.50-1.25m㎡/4mm

クワ形端子

(100個)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EA538RA-17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.5mm Ｗスリーブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100個)

　　EA538RA-4

　　2.5mm 絶縁スリーブ

　　(ﾒｽ/100個)

 EA538RA-1

 0.50-2.00m㎡

ギボシ形プラグ

 (100個)

 EA538RA-2

 0.50-2.00m㎡

ギボシ形ソケット

 (100個)

 EA538RA-5A

0.50-1.25m㎡

110差込形プラグ

(100個)

EA538RA-6A

0.50-1.25m㎡

110差込形ソケット

(100個)


