
ＥＡ５４５ＢＤ－０～３、ＢＣ－５０～５３
【アルミハンドル】ボルトカッター

被切断材の機械的性質と切断可能最大径（mm)

ＨＲＢ８０以下 ＨＲＣ２０以下
品番 呼び(全長) （５０kgf/mm2以下） （７５kgf/mm2以下） 実寸全長（mm) 重量（kg)

廃番 ＥＡ５４５ＢＤ－０ 250 260 0.38
ＥＡ５４５ＢＤ－１ 300 315 0.48
ＥＡ５４５ＢＤ－２ 350 6 6 370 0.67

廃番 ＥＡ５４５ＢＤ－３ 450 8 8 470 1.08
品番

ＥＡ５４５ＢＣ－５０
ＥＡ５４５ＢＣ－５１

廃番 ＥＡ５４５ＢＣ－５２
廃番 ＥＡ５４５ＢＣ－５３

5 5

ＥＡ５４５ＢＤ－０用(１枚)

ＥＡ５４５ＢＤ－３用(１枚)
ＥＡ５４５ＢＤ－２用(１枚)
ＥＡ５４５ＢＤ－１用(１枚)

替刃

＊軟質材切断専用
(HRC20以下)

特長：アルミ鍛造ハンドルにより、軽量化


