
EA546DG-200 　コンパクトコーナーレンチ

<仕様>
○ 全長…200mm ○ スリム＆スモールモデルの為、機械設備の配管など、
○ 適合パイプ外径…6～15A 　　狭い場所での作業に最適です
○ 重量…240g
○ 刃幅…11mm
○ ヘッド幅…64mm

■ 開口幅　　8～23mm
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