
EA546WF-2～-6　　強力フランジレンチ

■ フランジ締め付けの専用工具です
■ 狭い場所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動により
　　ハンドルを往復させるだけの簡単な締め付けが可能です
■ チェーン外れ防止の安全機構付きで、しかもチェーンの脱着は
　　ワンタッチで行なえます

EA546WF-2 300 36 22.5 533 1.2kg

EA546WF-4 425 38 24.5 724 2.0kg

EA546WF-6 510 45.5 28.5 961 3.9kg
（単位　mm）

品番 WF-2 WF-4 WF-6
組フランジ 1/2"（φ 73）～2"（φ 126） 1/2"（φ 73）～4"（φ 196） 1/2"（φ 73）～6"（φ 265）

（呼び圧力5k） （呼び圧力5k） （呼び圧力5k）

20（φ 85）～65（φ 155） 20（φ 85）～100（φ 200） 20（φ 85）～150（φ 265）

（呼び圧力10k） （呼び圧力10k） （呼び圧力10k）

10（φ 90）～50（φ 155） 10（φ 90）～100（φ 210） 10（φ 90）～150（φ 280）

ガス管 10A～50A 20A～100A 20A～150A

重量

鋳鉄フランジ

品番 Ｌ Ｔ1 Ｔ2 チェーン長

チェーン外れ防止機構


