
ＥＡ５６０-３８A
（差替式　7本組Ｔｏｒｘ絶縁ドライバーセット）

･1000V絶縁（IEC 900、DIN.EN 60900認定）
・工具鋼製（樹脂製カバー付）
・樹脂製ハンドル
・キャンバス工具袋付
・ワンタッチ着脱式

トルクスビット
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ハンドル
装着時

205

・ビットを取り付けるとき
はハンドルにビットの
軸を差し込むだけ。

・ビットを外す時はハン
ドルのカラーを押し下
げながらビットを引き
抜きます。

154㎜

軸サイズ 9㎜

100㎜

脱カラー

102㎜

φ32㎜

ハードゾーンは摩擦が殆ど
ないので、持ち位置を変え

ても、早いスピードで回せ
ます。

最大接触ゾーン：ソフトゾーン
は摩擦が多いので使用者は

とても強いレベルのトルクを
かけることができます。

・Ｗｅｒａ社のハンドルは粘度を握った形そのままのユニークなデザイン。

・ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。 ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルク

を適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続け

られます。


