
サイズ（mm) 全長（mm) 軸対辺（mm) 首長（mm) 重量（g)
ＥＡ５７２ＡＤ－１ＥＡ５７２ＡＤ－１ＥＡ５７２ＡＤ－１ＥＡ５７２ＡＤ－１ 1 100 6 15 16
ＥＡ５７２ＡＤ－１．５ＥＡ５７２ＡＤ－１．５ＥＡ５７２ＡＤ－１．５ＥＡ５７２ＡＤ－１．５ 1.5 105 6 20 16
ＥＡ５７２ＡＤ－２ＥＡ５７２ＡＤ－２ＥＡ５７２ＡＤ－２ＥＡ５７２ＡＤ－２ 2 105 6 20 16
ＥＡ５７２ＡＤ－２．５ＥＡ５７２ＡＤ－２．５ＥＡ５７２ＡＤ－２．５ＥＡ５７２ＡＤ－２．５ 2.5 110 7 25 22
ＥＡ５７２ＡＤ－３ＥＡ５７２ＡＤ－３ＥＡ５７２ＡＤ－３ＥＡ５７２ＡＤ－３ 3 110 7 25 23
ＥＡ５７２ＡＤ－４ＥＡ５７２ＡＤ－４ＥＡ５７２ＡＤ－４ＥＡ５７２ＡＤ－４ 4 115 8 30 32
ＥＡ５７２ＡＤ－５ＥＡ５７２ＡＤ－５ＥＡ５７２ＡＤ－５ＥＡ５７２ＡＤ－５ 5 120 8 35 34
ＥＡ５７２ＡＤ－６ＥＡ５７２ＡＤ－６ＥＡ５７２ＡＤ－６ＥＡ５７２ＡＤ－６ 6 125 10 40 55
ＥＡ５７２ＡＤ－７ＥＡ５７２ＡＤ－７ＥＡ５７２ＡＤ－７ＥＡ５７２ＡＤ－７ 7 130 10 40 62
ＥＡ５７２ＡＤ－８ＥＡ５７２ＡＤ－８ＥＡ５７２ＡＤ－８ＥＡ５７２ＡＤ－８ 8 135 11 45 78
ＥＡ５７２ＡＤ－９ＥＡ５７２ＡＤ－９ＥＡ５７２ＡＤ－９ＥＡ５７２ＡＤ－９ 9 140 12 45 100
（平行ピンポンチ）

○ ＰＢ特殊合金（スプリング鋼など）
○ 焼入れ鋼
○ ローレットがけ


