
ＥＡ５７３ＫＧ－４～－４０
（ヘクスローブドライバー）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 重量（g)
ＫＧ－４ Ｔ４ 1.3 50 3 133 26 35
ＫＧ－５ Ｔ５ 1.4 50 3 133 26 35
ＫＧ－６ Ｔ６ 1.7 50 3 133 26 36
ＫＧ－７ Ｔ７ 2 50 3 133 26 36
ＫＧ－８ Ｔ８ 2.3 60 3 143 26 36
ＫＧ－９ Ｔ９ 2.5 60 4 160 29 56

ＫＧ－１０ Ｔ１０ 2.7 80 4 180 29 58
ＫＧ－１５ Ｔ１５ 3.3 80 4 180 29 58
ＫＧ－２０ Ｔ２０ 3.8 100 5 210 32 84
ＫＧ－２５ Ｔ２５ 4.4 100 5 210 32 84
ＫＧ－２７ Ｔ２７ 5 115 5 225 32 91  廃番
ＫＧ－３０ Ｔ３０ 5.5 115 6 235 35 116  廃番
ＫＧ－４０ Ｔ４０ 6.6 130 7 250 35 136  廃番

（単位ｍｍ）


