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（ロング六角棒レンチ）

  ○ クロームバナジウム鋼
サイズ1.5mm以上はクロームメッキ仕上げ

対辺（mm) Ａ Ｂ 重量（g)
ＬＢ－０．７ＬＢ－０．７ＬＢ－０．７ＬＢ－０．７ 0.71 7 50 0.3
ＬＢ－０．９ＬＢ－０．９ＬＢ－０．９ＬＢ－０．９ 0.89 10 60 0.4
ＬＢ－１．３ＬＢ－１．３ＬＢ－１．３ＬＢ－１．３ 1.27 12 70 1
ＬＢ－１．５ＬＢ－１．５ＬＢ－１．５ＬＢ－１．５ 1.5 14 80 2
ＬＢ－２ＬＢ－２ＬＢ－２ＬＢ－２ 2 16 90 3
ＬＢ－２．５ＬＢ－２．５ＬＢ－２．５ＬＢ－２．５ 2.5 18 110 5
ＬＢ－３ＬＢ－３ＬＢ－３ＬＢ－３ 3 20 125 9
ＬＢ－４ＬＢ－４ＬＢ－４ＬＢ－４ 4 22 150 18
ＬＢ－５ＬＢ－５ＬＢ－５ＬＢ－５ 5 25 165 32
ＬＢ－６ＬＢ－６ＬＢ－６ＬＢ－６ 6 28 185 51
ＬＢ－７ＬＢ－７ＬＢ－７ＬＢ－７ 7 30 192 72
ＬＢ－８ＬＢ－８ＬＢ－８ＬＢ－８ 8 32 200 99
ＬＢ－１０ＬＢ－１０ＬＢ－１０ＬＢ－１０ 10 36 220 171
ＬＢ－１２ＬＢ－１２ＬＢ－１２ＬＢ－１２ 12 40 240 271
ＬＢ－１４ＬＢ－１４ＬＢ－１４ＬＢ－１４ 14 45 265 408
ＬＢ－１７ＬＢ－１７ＬＢ－１７ＬＢ－１７ 17 50 290 668
ＬＢ－１９ＬＢ－１９ＬＢ－１９ＬＢ－１９ 19 56 320 929
ＬＢ－２２ＬＢ－２２ＬＢ－２２ＬＢ－２２ 22 63 350 1357

（mm)

Ａ

Ｂ


