
ＥＡ５７５ＢＲ－２１～－２４
(無反動ハンマー)

打面はネジ式により交換可能
柄はファイバーグラス製

交換ヘッド
グレー：スーパーソフト
ブラウン：ソフト
レッド：ミディアム

無反動ハンマー グリーン：タフ
頭径(φ ） 全重量(g) 全長 Ａ

ＢＲ－２１ 25 340 290 95 イエロー：ｴｸｽﾄﾗﾊｰﾄﾞ
ＢＲ－２２ 38 450 313 140
ＢＲ－２３ 50 900 330 170 (単位 ｍｍ）
ＢＲ－２４ 64 1800 362 190

【交換用ヘッド】
ＥＡ５７５ＢＰ－３～３５の中からお選び下さい

品番 頭径対応 硬さ 本体対応
EA575BP-3 ミディアム
EA575BP-4 タフ
EA575BP-5 ｴｸｽﾄﾗﾊｰﾄﾞ
EA575BP-13 ミディアム
EA575BP-14 タフ
EA575BP-15 ｴｸｽﾄﾗﾊｰﾄﾞ
EA575BP-16 スチール

廃番 EA575BP-17 真鍮
EA575BP-23 ミディアム
EA575BP-24 タフ
EA575BP-25 ｴｸｽﾄﾗﾊｰﾄﾞ
EA575BP-26 スチール
EA575BP-33 ミディアム
EA575BR-34 タフ
EA575BR-35 ｴｸｽﾄﾗﾊｰﾄﾞ

※ハンマーヘッドのねじは緩まないようにしっかりと締まっているか
　 確認してからご使用下さい。

50㎜ EA575BR-23

64㎜ EA575BR-24

25㎜ EA575BR-21

38㎜ EA575BR-22

Ａ


