
  EA584AA-1～-3、A-6A～-12A
（エキストラクター単品）

○ ダメージを受けたネジヘッド抜き取り工具
○ 工具鋼製
○ 電動ドリルと併用します。    
    電動ドリルは左回転（反時計方向）
    のみで使用してください。

Ｍ３
Ｍ４
Ｍ５
Ｍ６

○ 電動ドリルと併用してください。
    電動ドリルは左回転（反時計方向）のみで使用してください。





Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｍ８ 32 3.7 7 6.4 4.8 EA584A-8A

Ｍ１０ 37.5 4.8 8 8 6 EA584A-10A
Ｍ１２ 42.5 6 11 11 8 EA584A-12A (廃番)

（単位mm)

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｍ３ 29 1.6 2.5 2.4 1.6 EA584A-3A
Ｍ４ 32 2 3.4 3.2 2 EA584A-4A
Ｍ５ 35 2.4 3.4 3.2 2.4 EA584A-5A
Ｍ６ 42 3.2 4.3 4 3.2 EA584A-6A

（単位mm)

ドリルﾅﾝﾊﾞｰ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
ＮＯ.１ 51 6.3 7 4.8 EA584AA-1 (廃番)
ＮＯ.２ 51 6.3 7 － EA584AA-2 (廃番)
ＮＯ.３ 51 6.3 8 － EA584AA-3 (廃番)

（単位mm)
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