
先端幅 先端形状
ＥＡ５９５ＡＭ－１１ＥＡ５９５ＡＭ－１１ＥＡ５９５ＡＭ－１１ＥＡ５９５ＡＭ－１１ 1.8mm 直
ＥＡ５９５ＡＭ－１２ＥＡ５９５ＡＭ－１２ＥＡ５９５ＡＭ－１２ＥＡ５９５ＡＭ－１２ 2.0mm 曲

○ 全長  118mm
    ﾊﾝﾄﾞﾙ幅 11mm 厚 1.5mm
○ 材質  導電性ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
○ 耐熱温度  ２４０℃
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