
全長
ＥＡ５９５ＡＰ－２４ 110mm
ＥＡ５９５ＡＰ－２５ 120mm

○ ﾊﾝﾄﾞﾙ材質  SUS304
○ チップ材質   デルリン500（ｱｾﾀｰﾙ樹脂）

○ ﾊﾝﾄﾞﾙ幅 9mm 厚 1.5mm
○ 耐熱温度  ２４０℃

21

（実測 単位mm)
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先端形状


