
［フレキシブル］マグネットピックアップ  （ＥＡ５９８ＧＪ－１．－２）

全長 有効長 重量
ＥＡ５９８ＧＪ－１ ７００ｍｍ ６００ｍｍ ２０５g
ＥＡ５９８ＧＪ－２ １１００ｍｍ １０００ｍｍ ４１０g

○材質…シャフト部：スチール（フレキシブルシャフト）
○ネオジウムマグネット（サイズ…φ６ｍｍ×３ｍｍ）
○吸着能力…500ｇ

○ グリップ部のノブを押し込むとマグネットが出てきます。
   ノブを離すとマグネットも筒の中に後退します。（マグネットは作用しません。）
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