
EA602CF-1～-8
首振り型ラチェットメガネ

●材質…工具鋼
●12ポイント
●ギア数…72（送り角5°）
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れすぎに注意して下さい。
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品番 サイズ D1 D2 T T2
L

(全長）
重量
(g）

EA602CF-1 8×10 18 21 7.5 107 68

EA602CF-2 10×12 21 23 129 91

EA602CF-3 11×13 22 25 135 105

EA602CF-4 12×14 23.5 26.5 149 117

EA602CF-5 13×15 25 28 155 133

EA602CF-6 14×17 26.5 30.5 10 168 162

EA602CF-7 16×18 29 32 170 210

EA602CF-8 17×19 30.5 34 180 233
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