
ＥＡ６１３ＮＢ－５.５～８０     強力型片口スパナ

仕 様 ：

品番 Ｓ（呼び） Ｓ１(標準) Ｔ（標準） Ｌ（標準) 重量
EA613NB-5.5 ５．５ １４ ３．２ ７７ 10g
EA613NB-6 ６ １６ ３．５ ８３ 10g
EA613NB-7 ７ １８ ４ ８９ 10g
EA613NB-8 ８ ２０ ４．５ ９５ 15g
EA613NB-9 ９ ２２ ４．５ ９６ 20g
EA613NB-10 １０ ２４ ５ １０７ 25g
EA613NB-11 １１ ２７ ５．５ １１８ 35g
EA613NB-12 １２ ２８ ６ １２３ 35g
EA613NB-13 １３ ３１ ６．５ １３０ 40g
EA613NB-14 １４ ３２ ７ １３６ 55g
EA613NB-17 １７ ３８ ８ １６０ 80g
EA613NB-19 １９ ４３ ９ １７２ 95g
EA613NB-21 ２１ ４８ １０ １９４ 140g
EA613NB-22 ２２ ５０ １０ １９５ 150g
EA613NB-23 ２３ ５２ １１ ２０６ 180g
EA613NB-24 ２４ ５４ １１ ２１２ 190g
EA613NB-26 ２６ ５８ １２ ２２９ 220g
EA613NB-27 ２７ ６０ １２ ２３６ 240g
EA613NB-29 ２９ ６４ １３ ２５２ 295g
EA613NB-30 ３０ ６６ １３ ２５８ 315g
EA613NB-32 ３２ ７０ １４ ２７０ 365g
EA613NB-35 ３５ ７６ １５ ２９２ 500g
EA613NB-36 ３６ ７７ １５ ３０３ 505g
EA613NB-38 ３８ ８２ １６ ３０６ 560g
EA613NB-41 ４１ ８７ １７ ３４４ 730g
EA613NB-46 ４６ ９８ １９ ３７８ 970g
EA613NB-50 ５０ １０６ ２０ ４１２ 1200g
EA613NB-54 ５４ １１４ ２１ ４３７ 1500g
EA613NB-55 ５５ １１７ ２１ ４４８ 1650g
EA613NB-58 ５８ １２３ ２２ ４６６ 1730g
EA613NB-60 ６０ １２７ ２３ ４８４ 2000g
EA613NB-63 ６３ １３３ ２４ ５０６ 2300g
EA613NB-65 ６５ １３８ ２４ ５２３ 2550g
EA613NB-67 ６７ １４１ ２５ ５３５ 2800g
EA613NB-70 ７０ １４７ ２６ ５５９ 3200g
EA613NB-71 ７１ １４９ ２６ ５７０ 3300g
EA613NB-75 ７５ １５７ ２８ ５９９ 3700g
EA613NB-77 ７７ １６１ ２８ ６３５ 4000g 　廃番
EA613NB-80 ８０ １６１ ２９ ６３５ 4600g

単位：㎜

注 意 ： ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
・割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して、口の奥まで確実にくわえてください。
・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
・力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。すべらないように注意してください。
・ハンマー代りに使用したり、ハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。
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●材質…クロムモリブデン鋼
※EA613NB-5.5～-14には
ハンドル穴がありません。


