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（薄口スパナ）

○ クロム合金鋼

対辺 Ｌ b a 重量（g)
Ａ－３．２ 3.2 70 10.5 2 5
Ａ－３．５ 3.5 70 10.5 2 5
Ａ－４ 4 70 10.5 2 5
Ａ－４．５ 4.5 70 10.5 2 5
Ａ－５ 5 78 12.6 2 7
Ａ－５．５ 5.5 78 12.6 2 7
Ａ－６ 6 78 12.6 2 6
Ａ－７ 7 91 14.7 2 9
Ａ－８ 8 96 16.8 3 16
Ａ－９ 9 103 18.9 3 19
Ａ－１０ 10 105 21 3 22
Ａ－１１ 11 116 24.2 3 27
Ａ－１２ 12 116 24.2 3 27
Ａ－１３ 13 131 28.3 3 37
Ａ－１４ 14 131 28.3 3 36

（単位mm)


