
EA616DA-1-5　ロングメガネレンチ

S1×S2 D1 D2 T1 T2 L g
EA616DA-1 8×10 13 16 5.5 6.5 185 44
EA616DA-2 10×12 16 18 6.5 7.5 200 56
EA616DA-3 11×13 17 19 7 8 200 60
EA616DA-4 12×14 18 21 7.5 8 220 90
EA616DA-5 14×17 21 25 8 8.5 245 125


