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○ 45°×6°

品番 S1×S2 D1 D2 T1 T2 L 重量（g）

EA616DE-1 5.5×7 9.8 11.8 4.3 4.8 96 15
EA616DE-2 7×8 11.8 12.8 4.8 5.3 102 20
EA616DE-3 8×9 12.8 14.3 5.3 5.8 104 25
EA616DE-4 8×10 12.8 15.8 5.3 6.3 109 30
EA616DE-5 10×12 15.8 18.3 6.3 7.3 127 50
EA616DE-6 11×13 17.3 19.3 6.8 8.3 138 55
EA616DE-7 12×14 18.3 20.8 7.3 9.3 145 70
EA616DE-8 13×15 19.3 22.8 8.3 9.8 156 85
EA616DE-9 14×17 20.8 25.3 9.3 10.3 168 105
EA616DE-10 16×18 23.8 26.8 10.3 11.3 170 130
EA616DE-11 17×19 25.3 27.8 10.3 11.8 177 160
EA616DE-12 19×21 27.8 30.8 11.8 12.8 179 185
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