
ＥＡ６１７ＥＴ(ソケットスパナセット)

プラスチックケース入り
ケースサイズ：３７０Ｘ３５０Ｘ８０

構成内容：①

片目片口スパナ・サイズ資料

オフセット １５°

Ａ Ｂ Ｃ
５／８” 185 31.7 6.7
９／１６” 165 30 6.3
１／２” 148 25 5.7
７／１６” 132 23.2 5.2
３／８” 116 20.5 4.6
１０ｍｍ 125 21.7 5
１２ｍｍ 137 24.6 5.3
１３ｍｍ 150 25.6 5.7
１４ｍｍ 166 30 7
１５ｍｍ 197 31.5 7.3

(単位  ｍｍ）
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ＥＡ６１７ＥＴ構成内容：②
ボックス

３／８”差込み角 ｈ：38
ボックスソケット   ～37.3
インチ用・６ポイント
3/8”，7/16”，1/2”，
9/16”，5/8”，11/16”，
3/4”，13/16”

３／８”
ボックス 差込み角
ｈ：24.8
  ～27.5 ボックスソケット

ｍｍ用・六ポイント
９，１０，１１，１２，

１／４”差込み角 １３，１４，１５，
ボックスソケット １７，１９
インチ用・12ポイント
1/4”，5/16”，3/8” ボックス

ｈ：25
ボックス
ｈ：25.8

１／４”差込み角
ボックスソケット
インチ用・６ポイント
5/32”，3/16”，
7/32”，1/4”，
9/32”，5/16”，
11/32”，3/8”， １／４”
7/16”，1/2” 差込み角

ボックスソケット
ボックス ｍｍ用・６ポイント
ｈ：24.5 ４，５，６，７，８，９，
  ～25.5 １０，１１，１２，１３

ボックス
ｈ：24.5

2分ビット
ｈ：25ｍｍ

ﾌﾟﾗｽﾋﾞｯﾄ(No．１，No．2，No．3）
マイナスビット(5.5，6.5，8ｍｍ)
六角ビット（3，4，5，6，7，8ｍｍ） (単位  ｍｍ）
トルクスビット（Ｔ10、Ｔ15、Ｔ20、Ｔ25、Ｔ30、Ｔ40)

１／２”差込み角

ボックスソケット、インチ用・６ポイン

1/2 9/16 5/8 3/4 13/16 7/8

トルクスビット

1/4”差込み角、ロングソケット
インチ用・６ポイント

ｈ：
49.5 ｈ：

63.8

3/8”差込み角、ロングソケット
              インチ用・６ポイント



ＥＡ６１７ＥＴサイズ資料      切替スイッチ
40.5

250

41.3            19φ
94

65
ソケット装着時

26.2

140
36.5

27
200 １２φ

56
33

          14.5φ 44
82 ソケット装着時

48.3 12.3
ソケット装着時

１２．３φＸ５０．５ｍｍ
16.8

１６．８φＸ１５６．５ｍｍ
２２φ ２７φ

６４ｍｍ
７０ｍｍ 22.4

２２．４φＸ１２６ｍｍ
11.8φＸ24.6 150 後部に２分差込(メス)あり

８φｘ７０ １９φ Ｘ ５２ｍｍ
(単位  ｍｍ）


