
ＥＡ６１７ＶＣ－４～－１０ＥＡ６１７ＶＣ－４～－１０ＥＡ６１７ＶＣ－４～－１０ＥＡ６１７ＶＣ－４～－１０
（３／８” インヘクスソケット）

対辺（mm) 重量（g)
○ 工具鋼 ＶＣ－４ＶＣ－４ＶＣ－４ＶＣ－４ 4 50
○ ロングタイプ ＶＣ－５ＶＣ－５ＶＣ－５ＶＣ－５ 5 57
○ 差込角  ３／８” ＶＣ－６ＶＣ－６ＶＣ－６ＶＣ－６ 6 63
○ 全長  １２０mm ＶＣ－７ＶＣ－７ＶＣ－７ＶＣ－７ 7 80

ＶＣ－８ＶＣ－８ＶＣ－８ＶＣ－８ 8 91
ＶＣ－１０ＶＣ－１０ＶＣ－１０ＶＣ－１０ 10 116
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