
サイズ Ｌ１ Ｌ２ ｄ 重量（g)
ＥＡ６１７ＶＥ－１４ 14 85 25 43 387
ＥＡ６１７ＶＥ－１７ 17 85 25 43 417
ＥＡ６１７ＶＥ－１９ 19 85 25 43 445
ＥＡ６１７ＶＥ－２２ 22 90 25 48 661
ＥＡ６１７ＶＥ－２４ 24 90 25 48 719
ＥＡ６１７ＶＥ－２７ 27 90 25 49 827

（  １”  インヘックスソケット）

（単位mm)

○ クロム合金鋼
○ 差込角  １”

廃盤


