
サイズ d1 d2 Ｌ t1 t2 重量（g)
ＥＡ６１７ＸＧ－１０１ＥＡ６１７ＸＧ－１０１ＥＡ６１７ＸＧ－１０１ＥＡ６１７ＸＧ－１０１ 3/16” 7.6 11 50 41 4.2 15
ＥＡ６１７ＸＧ－１０２ＥＡ６１７ＸＧ－１０２ＥＡ６１７ＸＧ－１０２ＥＡ６１７ＸＧ－１０２ 7/32” 8.6 11 50 41 5 16
ＥＡ６１７ＸＧ－１０３ＥＡ６１７ＸＧ－１０３ＥＡ６１７ＸＧ－１０３ＥＡ６１７ＸＧ－１０３ 1/4” 9.6 11 50 41 5.5 19
ＥＡ６１７ＸＧ－１０４ＥＡ６１７ＸＧ－１０４ＥＡ６１７ＸＧ－１０４ＥＡ６１７ＸＧ－１０４ 9/32” 10.6 11 50 38.5 6.2 20
ＥＡ６１７ＸＧ－１０５ＥＡ６１７ＸＧ－１０５ＥＡ６１７ＸＧ－１０５ＥＡ６１７ＸＧ－１０５ 5/16” 11.6 11.6 50 38.5 6.7 24
ＥＡ６１７ＸＧ－１０６ＥＡ６１７ＸＧ－１０６ＥＡ６１７ＸＧ－１０６ＥＡ６１７ＸＧ－１０６ 11/32” 12.6 12.6 50 38.5 7.1 26
ＥＡ６１７ＸＧ－１０７ＥＡ６１７ＸＧ－１０７ＥＡ６１７ＸＧ－１０７ＥＡ６１７ＸＧ－１０７ 3/8” 13.6 13.6 50 38.5 7.9 33
ＥＡ６１７ＸＧ－１０８ＥＡ６１７ＸＧ－１０８ＥＡ６１７ＸＧ－１０８ＥＡ６１７ＸＧ－１０８ 7/16” 15.7 15.7 50 40.7 8.3 42
ＥＡ６１７ＸＧ－１０９ＥＡ６１７ＸＧ－１０９ＥＡ６１７ＸＧ－１０９ＥＡ６１７ＸＧ－１０９ 1/2” 17.3 17.3 50 40.2 9.2 44
ＥＡ６１７ＸＧ－１１０ＥＡ６１７ＸＧ－１１０ＥＡ６１７ＸＧ－１１０ＥＡ６１７ＸＧ－１１０ 9/16” 19.3 19.3 50 39.8 11.3 62
（1/4” ディープソケット） （単位mm)

○ 高張力合金鋼（ＨＰＱ）
○ 差込角  １／４”


