
ＥＡ６１７ＺA－８～－３４
（１／２” ソケット）

  ○ クロム合金鋼
  ○ １２ポイント
  ○ 差込角  1／2”

対辺 d1 d2 Ｌ t 重量（g)
ＺＡ－８ 8 13 23 38 21 56
ＺＡ－９ 9 13.7 23 38 21 57
ＺＡ－１０ 10 14.5 23 38 21 57
ＺＡ－１１ 11 15.8 23 38 21 58
ＺＡ－１２ 12 17 23 38 21 58
ＺＡ－１３ 13 18.3 23 38 21 60
ＺＡ－１４ 14 19.9 23 38 21 60
ＺＡ－１５ 15 21.2 23 38 21 62
ＺＡ－１６ 16 22.4 23 38 20.5 63
ＺＡ－１７ 17 24 23 38 20.5 66
ＺＡ－１８ 18 24.7 23 38 20 71
ＺＡ－１９ 19 26.2 24 38 20 78
ＺＡ－２０ 20 27.2 24 42 23.5 89
ＺＡ－２１ 21 28.7 26 42 23.5 104
ＺＡ－２２ 22 29.7 26 42 23 113
ＺＡ－２３ 23 30.7 26 42 23 114
ＺＡ－２４ 24 32 26 42 22.5 117
ＺＡ－２５ 25 33.2 25 42 22 119
ＺＡ－２６ 26 34.4 25 42 22 122
ＺＡ－２７ 27 36.2 26 42 25 150
ＺＡ－２８ 28 37.4 27 45 24.5 158
ＺＡ－２９ 29 38.7 28 45 24 170
ＺＡ－３０ 30 39.7 28 45 24 171
ＺＡ－３２ 32 42.2 28 47 25.5 189
ＺＡ－３３ 33 43.8 28 47 25 206
ＺＡ－３４ 34 45 28 47 28 209

（単位mm）
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