
サイズ Ｌ１ Ｌ２ d 重量(g)
ＥＡ６１７ＺＬ－１００ＥＡ６１７ＺＬ－１００ＥＡ６１７ＺＬ－１００ＥＡ６１７ＺＬ－１００ 7/32” 60 22 22.7 70
ＥＡ６１７ＺＬ－１０１ＥＡ６１７ＺＬ－１０１ＥＡ６１７ＺＬ－１０１ＥＡ６１７ＺＬ－１０１ 1/4” 60 22 22.7 75
ＥＡ６１７ＺＬ－１０２ＥＡ６１７ＺＬ－１０２ＥＡ６１７ＺＬ－１０２ＥＡ６１７ＺＬ－１０２ 5/16” 60 22 22.7 81
ＥＡ６１７ＺＬ－１０３ＥＡ６１７ＺＬ－１０３ＥＡ６１７ＺＬ－１０３ＥＡ６１７ＺＬ－１０３ 3/8” 60 22 22.7 97
ＥＡ６１７ＺＬ－１０４ＥＡ６１７ＺＬ－１０４ＥＡ６１７ＺＬ－１０４ＥＡ６１７ＺＬ－１０４ 7/16” 60 22 22.7 103
ＥＡ６１７ＺＬ－１０５ＥＡ６１７ＺＬ－１０５ＥＡ６１７ＺＬ－１０５ＥＡ６１７ＺＬ－１０５ 1/2” 60 20 23.7 125
ＥＡ６１７ＺＬ－１０６ＥＡ６１７ＺＬ－１０６ＥＡ６１７ＺＬ－１０６ＥＡ６１７ＺＬ－１０６ 9/16” 60 20 23.7 137
ＥＡ６１７ＺＬ－１０７ＥＡ６１７ＺＬ－１０７ＥＡ６１７ＺＬ－１０７ＥＡ６１７ＺＬ－１０７ 5/8” 60 20 27.5 169
ＥＡ６１７ＺＬ－１０８ＥＡ６１７ＺＬ－１０８ＥＡ６１７ＺＬ－１０８ＥＡ６１７ＺＬ－１０８ 3/4” 60 20 31 242

（１／２”インヘックスソケット）
単位mm

○ 差込角   １／２”
○ クロム合金鋼


