
対辺 Ｌ１ Ｌ２ d 重量(g)
ＥＡ６１７ＺＴ－２０ＥＡ６１７ＺＴ－２０ＥＡ６１７ＺＴ－２０ＥＡ６１７ＺＴ－２０ Ｔ２０Ｔ２０Ｔ２０Ｔ２０ 3.8 55 17 22.7 71
ＥＡ６１７ＺＴ－２５ＥＡ６１７ＺＴ－２５ＥＡ６１７ＺＴ－２５ＥＡ６１７ＺＴ－２５ Ｔ２５Ｔ２５Ｔ２５Ｔ２５ 4.4 55 17 22.7 71
ＥＡ６１７ＺＴ－２７ＥＡ６１７ＺＴ－２７ＥＡ６１７ＺＴ－２７ＥＡ６１７ＺＴ－２７ Ｔ２７Ｔ２７Ｔ２７Ｔ２７ 5 55 17 22.7 72
ＥＡ６１７ＺＴ－３０ＥＡ６１７ＺＴ－３０ＥＡ６１７ＺＴ－３０ＥＡ６１７ＺＴ－３０ Ｔ３０Ｔ３０Ｔ３０Ｔ３０ 5.5 55 17 22.7 72
ＥＡ６１７ＺＴ－４０ＥＡ６１７ＺＴ－４０ＥＡ６１７ＺＴ－４０ＥＡ６１７ＺＴ－４０ Ｔ４０Ｔ４０Ｔ４０Ｔ４０ 6.6 55 17 22.7 72
ＥＡ６１７ＺＴ－４５ＥＡ６１７ＺＴ－４５ＥＡ６１７ＺＴ－４５ＥＡ６１７ＺＴ－４５ Ｔ４５Ｔ４５Ｔ４５Ｔ４５ 7.8 55 17 22.7 74
ＥＡ６１７ＺＴ－５０ＥＡ６１７ＺＴ－５０ＥＡ６１７ＺＴ－５０ＥＡ６１７ＺＴ－５０ Ｔ５０Ｔ５０Ｔ５０Ｔ５０ 8.8 55 17 22.7 86
ＥＡ６１７ＺＴ－５５ＥＡ６１７ＺＴ－５５ＥＡ６１７ＺＴ－５５ＥＡ６１７ＺＴ－５５ Ｔ５５Ｔ５５Ｔ５５Ｔ５５ 11.2 58 18 23.7 112
ＥＡ６１７ＺＴ－６０ＥＡ６１７ＺＴ－６０ＥＡ６１７ＺＴ－６０ＥＡ６１７ＺＴ－６０ Ｔ６０Ｔ６０Ｔ６０Ｔ６０ 13.2 58 18 23.7 113
ＥＡ６１７ＺＴ－７０ＥＡ６１７ＺＴ－７０ＥＡ６１７ＺＴ－７０ＥＡ６１７ＺＴ－７０ Ｔ７０Ｔ７０Ｔ７０Ｔ７０ 15.5 60 20 23.7 160
（１／２” トルクスソケット） 単位mm

○ 差込角   １／２”
○ クロム合金鋼


