
ＥＡ６１８ＡＴ－１０３～－１１０
（１／４”ロング インヘックス ソケット）

○ 差込角  1/4”

  

※EA618AT-103～107

※EA618AT-108～110

対辺 D(外径） L(全長） A(六角長） 重量(g)
ＡＴ－１０３ 3 12 100 8.5 30
ＡＴ－１０４ 4 12 100 8.5 30
ＡＴ－１０５ 5 12 100 8.5 30
ＡＴ－１０６ 6 12 100 8.5 30
ＡＴ－１０７ 7 13.1 100 8.5 35
ＡＴ－１０８ 8 13.1 100 83 35
ＡＴ－１１０ 10 13.1 100 83 35
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